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План подвесного потолка
М 1:100

Примечание:
1. Профиль ПН 28х27 крепить к стене на саморезы с дюбелями (шаг 300 мм.)
2. Проыфиль ПП 28х27 крепить к профилю 40х40х4 через Прямые подвесы "Knauf" на саморезы.
3. Профиль 40х40х4 крепить к металическим балкам перекрытия на саморезы (≈шаг 1000 мм.)
Для определения местоположения металлических балок перекрытия выполнить штробу по всей

длине помещения.
После монтажа профиля 40x40x4 выполнить восстановительные работы.
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