tn1, thz, d, D ty [mm]
[mm] 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 —_
0,40 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 —
0,50 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 097 —
= 0,55 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 —
i 0,60 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1.40 1,40 -
& 0,63 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 153 1,53 —
- 0,75 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 —
0,88 2,29 2,29 229 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 —
1,00 2,51 2,51 2,51 2.51 2,51 2,51 2,51 2,51 -
0,40 1,39 1,53 1,53 1,63 1,53 1,53 1,53 1,53 —
0,50 1,39 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 —
g 0,55 1,39 2,20 220 2,20 2,20 220 2,20 220 —
i 0,60 1,39 2,61 261 2,61 2,61 261 261 261 —
& 0,63 1,39 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 —
- 0,75 1,39 286 3,85 3,85 3,85 385 3,85 385 —
0,88 1,39 2,86 415 415 415 415 415 415 -
1,00 1,39 2,86 432 442 442 442 442 442 —
40 4.0 2,0 20 2,0 2,0 20 2,0 20 —
50 50 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 —
T 60 6,0 35 35 3.5 35 35 35 35 —
‘g. 70 7,0 41 41 41 41 41 41 41 -
E] 80 8,0 4.7 47 47 47 4.7 47 4.7 —_
20 9.0 53 53 53 53 53 53 53 —
=100 10,0 538 58 58 58 58 58 58 —
Ng i [kN] 1,39 2,86 432 579 7.25 8,71 8,71 8,71 —
No additional regulations.
Self drilling screw
Hilti S-CD 63 C 55 x L Annex 7

Hilti S-CD73C 55 x L

with hexagon head and sealing washer 2 @19 mm




