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 HUS-H 8x65 自攻式安卡錨栓 30-46 30-46 P.31-32  

*註:  1.所有螺絲建議的數據都經由喜利得工程師嚴格測試後所得出。測試程序遵照喜利得工程部內部測試指引。有關測試的更多資料，請參考 45 頁螺絲測試程序。

 HUD-1 8x40  萬用安卡錨栓 30-39 30-39 P.27-28  

 HUS-H 6x45 自攻式安卡錨栓 20-30 20-30 P.31-32  

牆身尺寸
■ 長: 600mm 闊: 200mm 厚: 75 - 200mm
 (只供參考)

螺絲安裝建議*
■ 平鑽（無鎚擊鑽孔）
■ 間距: �100mm
■ 邊距: �50mm

螺絲型號 建議可承受拉力  
(公斤)*

Recommended 
Tension Capacity  (kg)*

建議可承受剪力  
(公斤)*

Recommended 
Shear Capacity  (kg)*

螺絲安裝指引

HUD-1 6x30  萬用安卡錨栓 15-29 15-29  P.27-28

HUD-1 10x50  萬用安卡錨栓 40-50 40-50 P.27-28

HRD-UGT 10  門框安卡錨栓 32-40 32-40 P.29-30

HPS-1 M6 敲擊式安卡錨栓 5-12 5-12 P.33-34

HLC M8  鋼質膨脹安卡錨栓 25-38 25-38 P.35-36

HIT HY70 + HIT-AC M8x80 + HIT SC 注射式混合黏著劑 45-60 45-60 P.21-26

拉力 剪力

邊距

間距

牆身

背牆物料

例如：Hong Kai 康佳，YTong 伊通，Falk Country 福鄉磚
 ( 產品排名不分先後 )


